() SUPELCO

Discovery HS C18

Specialisan kifejlesztett apolaris, forditott fazis U oszlopok az
analizist | a preparativ szintig

Idedlis LC/MS alkalmazasokra Ecémnél?nif.ccvew HS C18, 15¢m 1
AlAci ; ; Ay " Niobile,Phas’e:SO% 10mM ammonium

Detektalasi szint alatti oszlopvérzés (fuggetlen labor acetate, pH 6.8 : 20% MeOH: \

P . . Flow Rate: 1mL/min; 3
altal bevizsgélva) Temp: 35°C;

s 2z , .. Detection: 254nm; 2
Analitikatdl a preparativ szintig Injection: 1pL
Nagy stabilitas az oszlop teljes élettartamara valamint 1. Uracil (8ug/mL)
2. Procainamide (30ug/mL)

3. Sorbic acid (4ug/mL) ! | ? H
4. Pyridine (100ug/mL) I |
. , , . , . . L L 5. Caffeine (40pg/mL \

Idedlis gyogyszergyari K+F és min ségbiztositasi fe- & phenal (54Oﬁ§,mu‘ 1 ‘

kit n reprodukalhatésag oszloprdl oszlopra
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ladatokra, valamint kornyezetvédelmi, korhazi és ’SJ

egyéb alkalmazasokra. R — —
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Most rendkivil kedvezményes aron, 2008. aprilis 01- t |
szeptember 30-ig,

Kérjuk, rendeléskor hivatkozzon a V36 kddra, hogy  az alabbi arakon
juthasson oszlopaihoz!

Cat No.: Item Netté ar (HUF)
568523-U Discovery HS C18, 25 x 4.6 x 5u 67 500 Ft +AFA
568522-U Discovery HS C18, 15 x 4.6 x 5u 67 500 Ft +AFA
568521-U Discovery HS C18, 10 x 4.6 x 5u 67 500 Ft +AFA
568572-U Cartridge HS C18, 2.0 x 4.0 x 5 - 2ea 24 700 Ft +AFA
568573-U Cartridge HS C18, 2.0 x 4.0 x 5u - 1kit 24 700 Ft +AFA
58420-U Valco Pre-column Filter incl Frit filter 0.5um 7 800 Ft +AFA
54121-U Iso Disc Syringe Filter PTFE 25 mm, 0.45u - 50ea 21 700 Ft +AFA

Barmilyen kérdése meril fel, kérjuk keressen minket, szivesen allunk rendelkezésére:
Sigma-Aldrich Kft., 1072 Budapest, Nagy Dio6fa u. 7

Tel: 06-1-235-9055, Fax: 06-1-235-9068

E-mail: info@sigma.sial.hu
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